
DDR_DQM0
DIFF100
DIFF100

DIFF100
DIFF100

DDR_D0
DDR_D1
DDR_D2
DDR_D3
DDR_D4
DDR_D5
DDR_D6
DDR_D7

DDR_DQS0_P
DDR_DQS0_N

DDR_D8
DDR_D9
DDR_D10
DDR_D11
DDR_D12
DDR_D13
DDR_D14
DDR_D15
DDR_DQM1
DDR_DQS1_P
DDR_DQS1_N

i LANE1

i LANE0

1k
0201
1%

R83

1k
0201
1%

R84

GND GND

0.1uF
16V
0201

C110

0.1uF
16V
0201

C123

VDD_DDR

DDR_VREF

0.1uF
16V
0201

DNP

C96

GND

DDR_VREF

(1V2)

DDR_A0

DDR_CK_P
DDR_CK_N

DDR_CKE
DDR_CS_N

i
ADDR-CTL

Matched Net Lengths [Tolerance = 0.1mm]

DDR_A1
DDR_A2
DDR_A3
DDR_A4
DDR_A5
DDR_A6
DDR_A7
DDR_A8
DDR_A9

DIFF100
DIFF100

DDR_ZQ 240R 02011%R82 GND

GND

VDD_DDR
0.1uF16V0201 C98
0.1uF16V0201 C100
0.1uF16V0201 C102
0.1uF16V0201 C104
0.1uF16V0201 C106
0.1uF16V0201 C108
0.1uF16V0201 C111
0.1uF16V0201 C113
0.1uF16V0201 C115
0.1uF16V0201 C117
0.1uF16V0201 C120
0.1uF16V0201 C121
0.1uF16V0201 C124
0.1uF16V0201 C126

GND

(1V35)

0.1uF16V0201 C128

DDR_A0W6

DDR_A1P6

DDR_A2V5

DDR_A3V6

DDR_A4R6

DDR_A5W4

DDR_A6P7

DDR_A7W2

DDR_A8L8

DDR_A9V4

DDR_A10T3

DDR_A11M9

DDR_A12P5

DDR_A13V2

DDR_BA0V8

DDR_BA1P4

DDR_BA2R8

DDR_RAS#U8

DDR_CAS#T8

DDR_CLK_PU4

DDR_CLK_NT4

DDR_CKEV3 DDR_CS#V7

DDR_WE#N10

DDR_ZQ AA2

DDR_RESET# V1

DDR_D0 N2

DDR_D1 M7

DDR_D2 R3

DDR_D3 M8

DDR_D4 T2

DDR_D5 N8

DDR_D6 T1

DDR_D7 N7

DDR_D8 Y7

DDR_D9 AA4

DDR_D10 Y9

DDR_D11 Y3

DDR_D12 AA7

DDR_D13 AA3

DDR_D14 W7

DDR_D15 W3

DDR_DQM0 N1

DDR_DQM1 Y4

DDR_DQS0_P R1

DDR_DQS0_N R2

DDR_DQS1_P Y6

DDR_DQS1_N AA6

DDR_ODTW1

DDR_VREF Y1

DDR_A14L9

DDR_A15R4

GND N4

GND U1

GND L11

GND AA1

GND P1

GND U7

GND T5

GND P8

GND R7GND R5

GND W5

GND AA9VDDIODDRAA5

GND R11

GND P14

VDDIODDRN6

VDDIODDRN9

VDDIODDRP3

VDDIODDRT6

VDDIODDRT7

VDDIODDRT9

VDDIODDRU3

VDDIODDRU5

VDDIODDRU6

GND AA8VDDIODDRY2

VDDIODDRN12

VDDIODDRP13

VDDIODDRW8

VDDIODDRM11

U4F
4.7uF10V0402 C130

2.2uF
10V
0402

C119

CA9E2 CA8E3

CA6F2

CA7F3

CA5G2 CA4M1 CA3M2 CA2M3 CA1N3 CA0P3

DQ15 E8

DQ11 F6

DQ13 F7

DQ14 F8

DQ12 F9

DQ10 G7DQ9 G8DQ8 G9

DQ5 L7

DQ6 L8

DQ7 L9

DQ4 M6

DQ2 M7DQ1 M8

DQ3 M9

DQ0 N8

ZQ D3

CK_NH3

DM1H5

CK_PJ3

CKEK1

DM0K5

CS#L1

DQS1_NG5 DQS1_PG6

DQS0_NL5 DQS0_PL6

VDD2B5

VDD1 B6

VDD1 C1

VSS C2

VSS C5

VSSQ C6VDDQC7

VSSQ C9VDDQC10

VSS D1

VDD2D2

VDDQD5 VSSQ D10

VSSCA E1

VDDQE9 VSSQ E10

VDDCAF1

VSSQ F5VDDQF10

VDD2G1

VSSQ G10

VDDCAH1

VSS H2

VDDQH6

VSSCA J1

VSSQ J5VDDQJ6

VDD2J7 VSS J8

VDDQK6 VSSQ L10

VSSQ M5VDDQM10

VSSCA N1VDDCAN2

VDDQN9 VSSQ N10

VSS P1

VDD2P2

VDDQP5 VSSQ P10

VDD1 R1

VSS R2

VSS R5

VSSQ R6VDDQR7

VSSQ R9VDDQR10

VDD2T5

VDD1 T6

VREFCA G3

VREFDQ J9

W97AH6NBVA1K

U7
DDR_A0
DDR_A1
DDR_A2
DDR_A3
DDR_A4
DDR_A5
DDR_A6
DDR_A7
DDR_A8
DDR_A9

DDR_CK_P
DDR_CK_N
DDR_CKE
DDR_CS_N

DDR_DQM0
DDR_DQM1

DDR_DQS0_P
DDR_DQS0_N

DDR_DQS1_P
DDR_DQS1_N

GND

DDR_VREF

GND

0.1uF 16V 0201C90

0.1uF 16V 0201C92
0.1uF 16V 0201C91

0.1uF 16V 0201C94

0.1uF 16V 0201C97
0.1uF 16V 0201C95

0.1uF 16V 0201C101
0.1uF 16V 0201C99

0.1uF 16V 0201C93

0.1uF 16V 0201C103

0.1uF 16V 0201C107
0.1uF 16V 0201C109
0.1uF 16V 0201C112
0.1uF 16V 0201C114
0.1uF 16V 0201C116

VDD_DDR

0.1uF 16V 0201C105

DDR_D0
DDR_D1
DDR_D2
DDR_D3
DDR_D4
DDR_D5
DDR_D6
DDR_D7

DDR_D9
DDR_D10
DDR_D11
DDR_D12
DDR_D13
DDR_D14
DDR_D15

DDR_D8

4.7uF 10V 0402C88

4.7uF 10V 0402C118

0.1uF 16V 0201C122

0.1uF 16V 0201C127
0.1uF 16V 0201C125

0.1uF 16V 0201C131
0.1uF 16V 0201C132

0.1uF 16V 0201C129

4.7uF 10V 0402C133

0.1uF 16V 0201C82
0.1uF 16V 0201C83

0.1uF 16V 0201C84
0.1uF 16V 0201C85
0.1uF 16V 0201C86
0.1uF 16V 0201C87
4.7uF 10V 0402C89

VDD_DDR_1V8

240R 02011%R81


